Operating Instructions

3HGKG6 thru 3HGK9, 3HGL1 thru 3HGL9 and 3HGN1

Please read and save these instructions. rRead carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product
described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury

andlor property damage! Retain instructions for future reference.

Dayton® Motorized Round
Fire/Smoke Dampers

Description

Dayton round fire/smoke dampers are designed for use in HVAC system
applications where emergency fire/smoke control is required. Each damper comes
standard with a 165°F fusible link and factory installed actuator. Upon temperature
elevation in emergency fire smoke situations, dynamic damper closes automatically
to prevent the spread of fire and smoke. Includes factory installed actuator.
Qualified to UL Standard 555 as a 1% hour fire damper and UL Standard 5555
leakage class of Il.

Dimensions and Specifications (See Figure 1)

Free Area

Models are intended for installation in
accordance with damper requirements
established by:

NFPA - National Fire Protection Association

IBC - International Building Codes

New York City

(Sq. Ft.)

3HGK6 3HGL4 57%" 6" 0.160 C @ Us

3HGK?7 3HGL5 7% 8 0.301

3HGK8  3HGL6 % 10 0.485 FSDR1 models are classified

3HGK9 3HGL?7 1% 12 0.649 for fire barrier and smoke

3HGL1 3HGLS 13% 14 0.910 appiicatons (UL 555) |

3HGL2 3HGL9 15% 16 1.200 e o

3HGL3 3HGN1 17% 18 1.500 Figure 1 — Dimensions
Unpacking NOTE: Dampers may be mounted |AWARN|NG Do not lift damper

vertically in masonry, block, or metal

or wood stud walls, OR horizontally in
concrete floors. Specific requirements in
these instructions are mandatory. These
instructions meet the requirements of
UL 555.

2. Installation shall comply with
the requirements of NFPA 90A
Standard for the Installation of Air
Conditioning and Ventilating Systems.

1. Inspect for any damage that may
have occurred during transit.

2. Shipping damage claim must be filed
with carrier.

3. Check all parts of shipment, including
accessories, are accounted for.

4. Visually inspect the fusible link to
verify it is not missing or broken.

5. Dampers must be kept dry and clean.

Indoor storage and protection from Installation
dirt, dust and weather is required. Do Disconnect and
not store at temperature in excess of |A CAUTION lockout power source
100°F. before installing.
General Safety Information Installation,
¥ |A CAUTION | troubleshooting and
mproper rts repl. t is to be perf d
‘ A WARNING installation, parts replacement is to be performe

. . N only by a qualified personnel.
adjustment, alteration, service or

maintenance can cause property
damage, injury or death.

NOTE: Keep damper and actuator clean,
dry and protected from dirt, mortar
dust, drywall dust, firesafing materials,
wall texture, and paint overspray prior
to and after installation.

1. Read and follow all instructions and
cautionary markings.

using blades or
actuator. Use sleeve when handling.

1. Cut wall/floor opening so that it is
a minimum of 7/8" larger than the
outside diameter of your fire damper
to allow for expansion during periods
of intense heat. Refer to Figure 2.

Clearance For
Expansion

Duct F
Connecti& @ Do not place retainer
Aea N, ‘ / plate in this groove R
1 H M H ]
T . B "
T Fusible Link Location A
Airflow L =)
%’ — Duct N
- m = =2~ Connection
J ‘ s = | Area g
[ 3’/5"j . Actuator I
—e 16" Max.
Max. S
Sleeve Length

Figure 2 — Clearance Requirements (Top
View of Damper)

2. Prepare your opening.

a. Frame wall opening as shown in
Figure 3, page 2.

Printed in U.S.A.
04632
0909/146/VCPVP

Form 556427

472779
Rev. 1 September 2009

Dayton}




Dayton Operating Instructions

3HGK®6 thru 3HGK9, 3HGL1 thru 3HGL9 and 3HGN1

Dayton® Motorized Round
Fire/Smoke Dampers

Installation (Continued)

..... Wood o
Stud Metalf----
Stud [
Damper >

Frame
of

m DO NOT PLACE RETAINING
PLATE IN THIS GROOVE FOR
METAL OR WOOD INSTALLATIONS

Figure 3 — Wall Opening
b. Fasten gypsum wall board 12"
on center to all stud and runner
flanges surrounding opening. Refer
to Figure 4.

}t24" 0.c.4l 24" o.c4] Ceiling Runner

Maximum Maximum
(metal studs)
121in|

i

= 24".0.c. =
Maximum

b

T M
2 Panhead
Screws 1

16" o.cH [¥16" o.cH

Floor Runner Maximum

Maximum
|l \ (wood studs)|

Figure 4 — Fasten Gypsum Wall Board
NOTE: All construction and fasteners
must meet the requirements of the
appropriate wall design (see UL Fire
Resistance Directory) and/or local codes.

3. Insert your damper sleeve assembly
into the prepared opening to
appropriate depth. Refer back to
Figure 2 for recommended depth.

NOTE: Recommended maximum and
minimum insertion depth can be
exceeded as long as the center line of
damper blade remains within the plane
of the wall/floor.

Do not insert screws
into the damper
frame unless used for duct connection
within 2" of frame end.

NOTE: All dampers are supplied with
a factory mounted sleeve and can

be installed without the need for
additional field installed sleeves.

NOTE: The sleeve may extend a

maximum of 16" beyond the wall/floor
on the actuator side of the damper and
a maximum of 6" on the opposite side.

NOTE: Un-level installations can
cause excessive leakage and/or torque
requirements to exceed damper/
actuator design.

NOTE: Damper axle blade must be
installed within 30° of horizontal for
proper function. See Figure 5.

Axle A

Axle

Normal 30° Off Horizontal

Figure 5 — Blade Orientation

NOTE: Suitable access must be provided
for damper inspection and servicing.
Where it is not possible to achieve
sufficient size access, it will be necessary
to install a removable section of duct.

4. Secure damper sleeve assembly to
the wall/floor opening using the
retaining plate supplied.

Nut

Retaining
Plate Assembly

Clamping Screw

Figure 6 — Retaining Plate
a. Use hardware provided to assemble
the (2) halves of the retaining plate

together on the side opposite the
clamping screw. Refer to Figure 6.

b. Slip the retaining plate over the
damper with the clamping screw
facing away from the wall or floor.
Retaining plate is designed to
mount flush to the wall/floor to
hold damper in the opening.

NOTE: Do not position the retaining
plate in the damper frame groove.

¢. Verify damper position and blade
orientation, tighten the retaining
plate clamping screw. Retaining
plate must overlap the wall/floor
opening a minimum of 1",

d. Secure retaining plate at all (4)
corners and within 3/4" of center
to the wall/floor using appropriate
fasteners (minimum #8 sheet metal
screws).

5. Connect duct to damper sleeve using
the appropriate connection type. For
duct diameters 22" and smaller use
(3) #8 sheet metal screws. For duct
diameters grater than 22" use (5 #8
sheet metal screws.)

NOTE: All connections may have

duct sealant, PA2084T duct sealant
adhesive manufactured by Precision
DP1010 water base duct sealant by
Design Polymetrics, in accordance with
SMACNA recommendations.

6. Connect electrical and/or pneumatic
connections to damper.

Electrical input work
‘ A CAUTION should be performed

by a qualified electrician.

‘A WARNING ‘ Follow all applicable

codes, ordinances
and regulations when wiring and piping
connections to damper actuators.




Dayton Operating Instructions

Models 3HGK6 thru 3HGK9, 3HGL1 thru 3HGL9 and 3HGN1

Maintenance 3. Damper actuator must be maintained,
1. Keep damper dry and clean. If cycled, and tested in accordance with:
cleaning is necessary, use mild a. The latest editions for NFPA 90A,

detergent. 92A, 92B, 105, UL864, AMCA 503-03
2. If lubrication is desired for and local codes.

components (axle bearings, jackshaft b. Manufacture recommendations.

bearings and jam seals) do not use NOTE: Refer to Trouble Shooting Chart.

oil-based lubricants that will attract
contaminants (dust).

NOTE: No repair parts available.

Notes




Dayton Operating Instructions 3HGKG6 thru 3HGK9, 3HGL1 thru 3HGL9 and 3HGN1

Dayton® Motorized Round
Fire/Smoke Dampers

Trouble Shooting Chart

Symptom Possible Cause(s) Corrective Action

1. Frame is ‘racked’ causing blades to 1. Adjust frame such that it is square and level
bind on jamb seals

2. Actuator linkage loose 2. Close damper, disconnect power, adjust and

Damper does not fully open tighten linkage

and/or fully close 3. Defective motor 3. Replace
4. Screws in damper linkage 4. Locate screws and move outward
5. Contaminants on damper 5. Clean with a non oil-based solvent (see

Maintenance)

Damper does not operate 1. No power supplied to actuator 1. Add power supply

LIMITED WARRANTY

DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. DAYTON® MOTORIZED ROUND FIRE/SMOKE DAMPERS, MODELS COVERED IN THIS MANUAL,
ARE WARRANTED BY DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) TO THE ORIGINAL USER AGAINST DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS
UNDER NORMAL USE FOR ONE YEAR AFTER DATE OF PURCHASE. ANY PART WHICH IS DETERMINED TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR
WORKMANSHIP AND RETURNED TO AN AUTHORIZED SERVICE LOCATION, AS DAYTON DESIGNATES, SHIPPING COSTS PREPAID, WILL BE,
AS THE EXCLUSIVE REMEDY, REPAIRED OR REPLACED AT DAYTON'S OPTION. FOR LIMITED WARRANTY CLAIM PROCEDURES, SEE “PROMPT
DISPOSITION” BELOW. THIS LIMITED WARRANTY GIVES PURCHASERS SPECIFIC LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO
JURISDICTION.

LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT ALLOWABLE UNDER APPLICABLE LAW, DAYTON'’S LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND
INCIDENTAL DAMAGES IS EXPRESSLY DISCLAIMED. DAYTON'’S LIABILITY IN ALL EVENTS IS LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE
PURCHASE PRICE PAID.

WARRANTY DISCLAIMER. A DILIGENT EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE PRODUCT INFORMATION AND ILLUSTRATE THE PRODUCTS
IN THIS LITERATURE ACCURATELY; HOWEVER, SUCH INFORMATION AND ILLUSTRATIONS ARE FOR THE SOLE PURPOSE OF IDENTIFICATION,
AND DO NOT EXPRESS OR IMPLY A WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE MERCHANTABLE, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT
THE PRODUCTS WILL NECESSARILY CONFORM TO THE ILLUSTRATIONS OR DESCRIPTIONS. EXCEPT AS PROVIDED BELOW, NO WARRANTY OR
AFFIRMATION OF FACT, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN AS STATED IN THE “LIMITED WARRANTY” ABOVE IS MADE OR AUTHORIZED
BY DAYTON.

Technical Advice and Recommendations, Disclaimer. Notwithstanding any past practice or dealings or trade custom, sales shall not
include the furnishing of technical advice or assistance or system design. Dayton assumes no obligations or liability on account of any
unauthorized recommendations, opinions or advice as to the choice, installation or use of products.

Product Suitability. Many jurisdictions have codes and regulations governing sales, construction, installation, and/or use of products for
certain purposes, which may vary from those in neighboring areas. While attempts are made to assure that Dayton products comply with
such codes, Dayton cannot guarantee compliance, and cannot be responsible for how the product is installed or used. Before purchase and
use of a product, review the product applications, and all applicable national and local codes and regulations, and be sure that the product,
installation, and use will comply with them.

Certain aspects of disclaimers are not applicable to consumer products; e.g., (a) some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation

of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you; (b) also, some jurisdictions do not allow
a limitation on how long an implied warranty lasts, consequently the above limitation may not apply to you; and (c) by law, during the
period of this Limited Warranty, any implied warranties of implied merchantability or fitness for a particular purpose applicable to consumer
products purchased by consumers, may not be excluded or otherwise disclaimed.

Prompt Disposition. A good faith effort will be made for prompt correction or other adjustment with respect to any product which proves
to be defective within limited warranty. For any product believed to be defective within limited warranty, first write or call dealer from
whom the product was purchased. Dealer will give additional directions. If unable to resolve satisfactorily, write to Dayton at address below,
giving dealer’s name, address, date, and number of dealer’s invoice, and describing the nature of the defect. Title and risk of loss pass to
buyer on delivery to common carrier. If product was damaged in transit to you, file claim with carrier.

Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co., 5959 W. Howard St., Niles, Illinois 60714-4014 U.S.A.

Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co.
Niles, Illlinois 60714 U.S.A.
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Instrucciones de Operacion Dayton

3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 y 3HGN1

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar
mantenimiento al producto aqui descrito. Protéjase usted mismo y a los demas observando toda la informacion de seguridad. ;EI no cumplir con
las instrucciones puede ocasionar dafos, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

Cortafuegos Redondos contra
Incendios/Humo Motorizados

Dayton’

Descripcion

Los cortafuegos redondos contra incendios/humo de Dayton estan disefiados para

su uso en aplicaciones del sistema HVAC donde se requiere un control de incendios/
humo de emergencia. Cada cortafuegos viene de forma estandar con una conexién con
fusible de 74° C (165° F) y un actuador instalado en fabrica. Cuando hay un aumento
de temperatura en situaciones de humo de incendio de emergencia, el cortafuegos
dindmico se cierra automaticamente para evitar que el incendio y el humo se
propaguen. Incluye un actuador instalado en fabrica. Calificado para la norma UL 555

como cortafuegos de 1% horay la fuga clase |

Dimensiones y Especificaciones
(Consulte la Figura 1)

| de la norma UL 5558S.

Seccion Libre

Los modelos estan disefiados para su
instalacion de acuerdo con los requisitos
para cortafuegos establecidos por:

La Asociacion Nacional de Proteccion contra
Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)

IBC: Cédigos internacionales de construccion
Ciudad de Nueva York

Articulo N° Diam. del Diam. del de Paso de
24V 120 V Bastidor Conducto Aire (cm) UL
3HGK6 3HGL4 14,9 cm 15,2 cm 148,6 C\*L/JUS
3HGK?7 3HGL5 20,0 20,3 279,6 Los modelos FSDR1
3HGK8 3HGL6 25,1 25,4 450,6 estan clasificados para
3HGK9 3HGL? 30,2 30,5 602,9 aplicaci‘ones gI‘e barrera
contra incendios y
3HGL1  3HGLS 35,2 35,6 845,4 humo (UL 555).
3HGL2 3HGL9 40,3 40,6 1114,8 N° de archivo R26094
3HGL3 3HGN1 45,4 45,7 1393,5 Figura 1 — Dimensiones
Desembalaje NOTA: Los cortafuegos se pueden montar ‘AADVERTENCIA No levante el

1. Revise si existen dafios que se puedan
haber producido durante el transporte.

2. Se debe presentar una queja por
dafos de transporte a la empresa de
transporte.

3. Revise que se incluyan todas las partes
del envio, lo que incluye los accesorios.

4. Inspeccione visualmente la conexién con
fusible para verificar que no falte o esté
rota.

5. Los cortafuegos se deben mantener
secos y limpios. Es necesario
almacenarlos en interiores y
protegerlos de la suciedad, el polvoy
de las inclemencias del tiempo. No los
almacene a una temperatura superior a
38° C(100° F).

Informacion de Seguridad

General

La instalacion, el
‘ A ADVERTENCIA ajuste, la alteracion o
el mantenimiento incorrectos pueden
provocar danos a la propiedad, lesiones
o la muerte.

1. Lea y siga todas las instrucciones y
marcas de precaucion.

verticalmente en paredes de mamposteria,
de bloques o de entramado de metal o
madera, U horizontalmente en pisos de
concreto. Los requisitos especificos de
estas instrucciones son obligatorios. Estas
instrucciones cumplen los requisitos de la
norma UL 555.

2. La instalacién debe cumplir los
requisitos de la norma 90A de la
NFPA para la instalacién de sistemas de
aire acondicionado y ventilacion.

Instalacion
| A PRECAUCION

antes de instalar.
La instalacion,

| A PRECAUCION | 12 n=talack

problemas y el reemplazo de partes sélo
lo debe realizar personal calificado.

NOTA: Mantenga el cortafuegos y el
actuador secos y protegidos de suciedad,
polvo de mortero, polvo de pared seca,
materiales a prueba de fuego, relieves
de la pared y pintura esparcida en exceso
antes y después de la instalacién.

Desconecte y bloquee
la fuente de energia

cortafuegos usando
las paletas ni el actuador. Utilice un
manguito al manipulario.

1. Corte la abertura en la pared o piso
de manera que sea de un minimo de
2,2 cm (7/8 pulg.) mas grande que el
diametro exterior del cortafuegos, a
fin de permitir que éste se expanda
durante los periodos de calor intenso.
Consulte la Figura 2.

Holgura para
Expandirse

Area de
Conexion d&
Conducto

o No coloque la placa de
! / retencién en esta ranura
51cm - = =
il H m H 1
M I Ubicacion de la
Flujo de Aire | |- =5 Conexién con Fusible
%ﬁ 1 Area de
L : ] Conexion del
L H | L1 conducto
J i 51cm
15,2 cm| (88 oM 0.6 om Max, Actuador
Max. |[—TwW
Longitud del Manguito

Figura 2 — Requisitos de Holgura
(Vista Superior del Cortafuegos)

2. Prepare la abertura.

a. Enmarque la abertura en la pared
como se muestra en la Figura 3,
pagina 2.
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Instrucciones de Operaciéon Dayton

3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 y 3HGN1

Cortafuegos Redondos contra
Incendios/Humo Motorizados

Dayton’

Instalacion (Continuacion)

Entramado || Entramado
[]de Madefa}de Metal [777

2,5¢cm
Min.

Marco del
/ Cortafuegos

m NO COLOQUE LA PLACA DE
RETENCION EN ESTA RANURA PARA

INSTALACIONES EN METAL O MADERA

Figura 3 — Abertura en la Pared

b. Fije los paneles de pared de yeso en
30,5 cm (12 pulg.) de centro a centro
a todos los entramados y rebordes
del conducto que rodean la abertura.
Consulte la Figura 4.

oo Sioem TT

fe Centro de Centro .

‘ H )-Cemrp comao"‘ Viga de Apoyo
del Techo

Maximo Maximo
[ eramicos

R ; o rater
30,5 cm| —‘

[+ 61,0cm —

de Centro a

Centro como
Maximo

T TT
2 Tomnillos de Cabeza
Troncoconica

40,6 cm
de Centro a,
[Centro comof

Ll e

a6 oml| S5l em
)_ de Centro a, ‘
ot

Viga de Apoyo
del Piso

Figura 4 — Fijacion del Panel de Pared
de Yeso

NOTA: Toda la construccién y los
sujetadores deben cumplir los requisitos
del disefio de pared o los cédigos locales
apropiados (consulte el directorio de
resistencia al fuego de UL).

3. Inserte el conjunto del manguito
de su cortafuegos dentro de la
abertura preparada, a la profundidad
apropiada. Consulte la Figura 2
para conocer la profundidad
recomendada.

NOTA: Se puede exceder la profundidad
de insercién maxima y minima
recomendadas, siempre y cuando

la linea central de la paleta del
cortafuegos permanezca dentro del
plano de la pared o piso.

No inserte tornillos
A PELIGRO en el marco del
cortafuegos a menos que se usen para la
conexion del conducto dentro de 5,1 cm

(2 pulg.) de distancia del extremo del
marco.

NOTA: Todos los cortafuegos se
suministran con manguitos montados
en fabrica y se pueden instalar sin
necesidad de manguitos adicionales
instalados en terreno.

NOTA: El manguito puede extenderse
un maximo de 40,6 cm (16 pulg.) mas
alla de la abertura de la pared o del
piso en el costado del actuador del
cortafuegos y un maximo de 15,2 cm
(6 pulg.) en el costado opuesto.

NOTA: Las instalaciones desniveladas
pueden causar fugas excesivas o que los
requisitos de par de torsion excedan el
disefio del cortafuegos y del actuador.

NOTA: La paleta del eje del cortafuegos se
debe instalar dentro de un angulo de 30°
de posicion horizontal para que funcione
correctamente. Consulte la Figura 5.

Eje

~J

Normal 30° Fuera de la Posicién Horizontal

Figura 5 — Orientacion de las Paletas

NOTA: Se debe proporcionar el

acceso apropiado para la inspeccién

y el mantenimiento del cortafuegos.
Donde no sea posible lograr un acceso
del tamano suficiente, serd necesario
instalar una seccion desmontables del
conducto.

4. Fije el conjunto del manguito del
cortafuegos a la abertura de la pared
o piso con la placa de retenciéon que
se proporciona.

g

Conjunto de
Placa de Retencion

Tornillo de Apriete
Figura 6 — Placa de Retencion

a. Use las piezas metélicas que se
proporcionan para ensamblar las
(2) mitades de la placa de retencion
en el lado opuesto al tornillo de
apriete. Consulte la Figura 6.

b. Deslice la placa de retencién sobre el
cortafuegos con el tornillo de apriete
apuntando en direccién contraria
a la pared o el piso. La placa de
retencion esta disefiada para que se
monte a ras con la pared o el piso a
fin de mantener el cortafuegos en la
abertura.

NOTA: No coloque la placa de retencién
en la ranura del marco del cortafuegos.

¢. Verifique la posicion del

cortafuegos, la orientacién de
la paleta y apriete el tornillo de
apriete de la placa de retencién.
La placa de retencion se debe
superponer a la abertura de la
pared o el piso en un minimo de
2,5 cm (1 pulg.).

d. Fije la placa de retencion en las
(4) esquinas y dentro de 1,9 cm
(3/4 pulg.) del centro a la pared
0 piso usando los sujetadores
correspondientes (tornillos de
plancha de un minimo de N° 8).

5. Conecte el conducto al manguito
del cortafuegos usando el tipo de
conexion correspondiente. Para los
didmetros de conductos de 55,9 cm
(22 pulg.) y méas pequefios, utilice
(3) tornillos de plancha N° 8. Para
los didmetros de conductos que
superen los 55,9 cm (22 pulg.) utilice
(5 tornillos de plancha N° 8).

2-Sp



Instrucciones de Operaciéon Dayton

Modelos 3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 y 3HGN1

NOTA: Todas las conexiones pueden
tener sellador de conductos, adhesivo
de sellador de conductos PA2084T
fabricado por Precision, sellador de
conductos a base de agua DP1010
fabricado por Design Polymetrics, de
acuerdo con las recomendaciones de
SMACNA.

6. Conecte las conexiones eléctricas o
neumaticas al cortafuegos.

‘ A PRECAUCION| Yn electricista

calificado debe
realizar la entrada eléctrica.

| A ADVERTENCIA | 792 todos los

codigos aplicables,
ordenanzas y reglamentos al cablear e

instalar las tuberias de las conexiones en

los actuadores del cortafuegos.

Mantenimiento

1. Mantenga el cortafuegos seco y limpio.
Si fuera necesario limpiarlos, use
detergentes suaves.

2. Si se desea una lubricacién de los
componentes (rodamientos de los ejes,
rodamientos del eje intermedio y sellos
contra agarrotamiento), no utilice
lubricantes a base de aceite que atraen
contaminantes (polvo).

3. El actuador del cortafuegos se debe
someter a mantenimiento, a un ciclo de
operaciones y probar de acuerdo con:

a. Las ultimas ediciones de NFPA 90A,
92A, 92B, 105, UL864, AMCA 503-03 y
los cédigos locales.

b. Recomendaciones del fabricante.

NOTA: Consulte la Tabla de Solucién de
Problemas.

NOTA: No hay repuestos disponibles.

Notas

3-Sp




Instrucciones de Operacién Dayton 3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 y 3HGN1

Cortafuegos Redondos contra
Incendios/Humo Motorizados
Dayton’

Tabla de Solucién de Problemas

Sintoma Causas Posibles Medida Correctiva
1. El marco estad “forzado”, lo que 1. Ajuste el marco de forma que esté en angulo
provoca que las paletas se aprieten recto y nivelado
en los sellos de las jambas
2. Enlace suelto del actuador 2. Cierre el cortafuegos, desconecte la energia,
El cortafuegos no se abre o no ajuste y apriete el enlace
se cierra por completo }
P P 3. Motor defectuoso 3. Reemplacela

Tornillos en el enlace del cortafuegos 4. Ubique los tornillos y mueva hacia fuera

5. Contaminantes en el cortafuegos 5. Limpielo con un solvente que no sea a base
de aceite (consulte Mantenimiento)

1. No hay suministro eléctrico haciael 1. Agregue un suministro eléctrico

El cortafu no funcion
cortafuegos no funciona actuador

GARANTIA LIMITADA

GARANTIA LIMITADA DE UN ANO DAYTON. CORTAFUEGOS REDONDOS CONTRA INCENDIOS/HUMO MOTORIZADOS DAYTON®, LOS MODELOS
INCLUIDOS EN ESTE MANUAL, TIENEN GARANTIA DE DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) POR DEFECTOS DE FABRICACION O MATERIALES DURANTE
SU USO NORMAL DURANTE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. TODA PIEZA QUE SE DEMUESTRE QUE TENGA DEFECTOS DE MATERIAL O DE
MANO DE OBRA Y SE DEVUELVA A UN LUGAR DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, DESIGNADO POR DAYTON, COSTOS DE TRANSPORTE PREPAGADOS,
SERA COMO RECURSO EXCLUSIVO, REPARADA O REEMPLAZADA SEGUN EL CRITERIO DE DAYTON. POR DEMANDA DE GARANTIA LIMITADA, VER
“DISPOSICION INMEDIATA” A CONTINUACION. ESTA GARANTIA LIMITADA LE DA AL COMPRADOR DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS QUE VARIAN DE
UNA JURISDICCION A OTRA.

RESTRICCION DE RESPONSABILIDAD. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACION PERTINENTE, DAYTON NIEGA EXPRESAMENTE SU
RESPONSABILIDAD EN DANOS DE INDIRECTOS O EMERGENTES. LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON EN TODOS LOS CASOS SE LIMITA AL PRECIO DE
COMPRA Y NO DEBE EXCEDER ESTE.

DENEGACION DE GARANTIA. SE HA HECHO UN GRAN ESFUERZO POR PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO E ILUSTRAR LOS
PRODUCTOS DE MANERA PRECISA EN ESTE DOCUMENTO; SIN EMBARGO, TAL INFORMACION E ILUSTRACIONES TIENEN EL UNICO PROPOSITO

DE IDENTIFICACION, Y NO EXPRESA NI IMPLICA UNA GARANTIA DE QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE BUENA CALIDAD, O QUE SE ADAPTEN E UN
PROPOSITO EN ESPECIAL, NI QUE LOS PRODUCTOS ESTEN NECESARIAMENTE DE ACUERDO CON LAS ILUSTRACIONES O DESCRIPCIONES. CON
EXCEPCION DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION, NINGUNA GARANTIA NI AFIRMACION DE HECHO, EXPRESA O IMPLICITA, APARTE DE LO QUE
SE INCLUYE EN LA “GARANTIA LIMITADA” ESTA HECHA O AUTORIZADA POR DAYTON.

Asesoria Técnica y Recomendaciones, Exencion de Responsabilidad. No obstante las précticas, tratos o costumbre del oficio anteriores,
las ventas no incluirén asesoria o asistencia técnica, o el disefio del sistema. Dayton no asume obligaciones ni responsabilidades debido a
recomendaciones, opiniones o asesorias no autorizadas en cuanto a la eleccion, la instalacion o el uso de productos.

Aptitud del Producto. Muchas jurisdicciones tienen cédigos y ordenanzas que regulan las ventas, la construccion, la instalacion, ylo el uso de
productos para ciertos propdsitos, que pueden variar con respecto a los de las dreas vecinas. Si bien se hacen intentos para garantizar que los
productos Dayton cumplan tales cédigos, Dayton no garantiza su cumplimiento y no puede ser responsable por la manera en que se instalen o usen
los productos. Antes de la compra y del uso de un producto, revise sus aplicaciones y todos los codigos, y reglamentos nacionales y locales pertinentes,
y asegurese de que el producto, su instalacion y su uso estén en conformidad con ellos.

Ciertos aspectos de la denegacion no se aplican a productos del consumidor; por €j., (a) algunas jurisdicciones no permiten la exclusion o la
limitacion de danos accidentales o resultantes, por lo que la limitacion o exclusion mencionadas anteriormente, pueden no aplicarse a usted;

(b) ademas, algunas jurisdicciones no permiten una limitacion sobre la duracion de una garantia implicita, en consecuencia, la limitacion mencionada
anteriormente puede no aplicarse a usted; y (c) por ley, durante el periodo de esta Garantia Limitada, cualquier garantia implicita de comerciabilidad
o aptitud para un propdsito en particular que se aplique a productos del consumidor adquiridos por consumidores, no puede ser excluida ni
rechazada.

Disposicion Inmediata. Se realizard un esfuerzo de buena fe para corregir o realizar otros ajustes de manera oportuna con respecto a cualquier
producto que se demuestra que tenga defectos dentro de la garantia limitada. En caso de existir un producto con fallas dentro de la garantia limitada,
escriba o llame al distribuidor a quien le comprd el producto. Este le indicard qué hacer. Si el problema no se resuelve de manera satisfactoria, escriba a
Dayton a la direccion que figura a continuacion, indicando nombre del distribuidor, direccion, fecha y nimero de la factura del distribuidor, y describa
la naturaleza de la falla. Titulo y riesgo de pérdida pasan al comprador en la entrega a la compania de transporte. Si el producto se dané durante el
transporte, presente el reclamo al transporte.

Fabricado por Dayton Electric Mfg. Co., 5959 W. Howard St., Niles, Illinois 60714 EE.UU.

Fabricado por Dayton Electric Mfg. Co. ®
Niles, lllim’:is 607"1,2 EE.UU. 7 Dayton




3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 et 3HGN1

Instructions d’utilisation de Dayton

Wi

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de cc 1cer a , installer, faire fonctionner ou
entretenir I’appareil décrit. Protégez-vous et les autres en observant toutes les informations sur la sécurité. Négliger d’appliquer ces instructions
peut résulter en des blessures corporelles etlou en des dommages matériels ! Conserver ces instructions pour références ultérieures.

Registres coupe-feu/fumée
ronds motorisés de Dayton®

Ces modeéles sont destinés a étre posés
en conformité avec les exigences sur les
registres établies par :

NFPA - National Fire Protection Association
IBC - International Building Codes
Ville de New York

Description

Les registres coupe-feu/fumée ronds de Dayton sont congus pour étre utilisés dans les
systemes de chauffage-ventilation-climatisation exigeant un contréle d’urgence du feu/
de la fumée. Chaque registre est fourni de série avec une liaison fusible a 74 °C (165 °F)
et un actionneur intallé a I'usine. Lors de |'élévation de température dans les situations
d’incendie/fumée d'urgence, le registre dynamique se ferme automatiquement pour
empécher la propagation du feu et de la fumée. Comprend un actionneur installé a
I'usine. Homologué suivant la norme UL 555 en tant que registre coupe-feu 1,5 heures
et la norme UL 5555, classe de fuite II.

Dimensions et caractéristiques (voir Figure 1)

Réf. piece

Section libre

24V 120 V Bati dia. Dia. gaine (cm)
3HGK6 3HGL4 14,9 cm 15,2 cm 148,6 C @ Us
3HGK?7 3HGL5 20,0 20,3 279,6
3HGK8 3HGL6 25,1 25,4 450,6 Les modeles FSDR1 sont
3HGK9 3HGL7 302 305 6029 classés pour les applications

! ! ! de blocage du feu et de
3HGL1 3HGLS 35,2 35,6 845,4 la fumée (UL 555).
3HGL2 3HGL9 40,3 40,6 1114,8 Fichier n® R26094
3HGL3 3HGN1 45,4 45,7 1393,5 Figure 1 — Dimensions
Déballage REMARQUE : Les registres peuvent étre Ne pas soulever le
9 posés verticalement dans des murs en ‘ A\ AVERTISSEMENT registre par les

1. Vérifier I'absence de tout dommage

maconnerie, briques, métal ou ossature clapets ou I'actionneur. Le manipuler par

éventuellement causé par le transport.

. Les réclamations pour dommages
dus au transport sont a adresser au

bois OU horizontalement dans des
planchers en béton. Les exigences
spécifiques de ces instructions ont un

le manchon.

1. Découper dans le mur/plancher une
ouverture qui est supérieure d'un

transporteur. caractére obligatoire. Ces instructions
3. Vérifier que toutes les pieces sont conformes aux exigences de
commandées, y compris les accessoires, UL 555.
sont présentes. 2. La pose doit étre conforme aux

4. Contréler visuellent que la liaison exigences de la norme sur la pose

minimum de 2,2 cm (7/8 po) au
diameétre extérieur du registre pour
permettre sa dilatation en cas de
chaleur intense. Voir la Figure 2.

fusible ne manque pas et n’est pas de systemes de climatisation et de o Dégagement pour F
rompue. ventilation NFPA 90A. racdcor;!emer\\ o /praszlacerlanbridede R
cgane N\ _ retenue dans cetle gorge

5. Les registres doivent étre gardés propres  pgse stem M i 1 N
et secs. lls doivent étre entreposés a ; : il | [ Emptacement ds a
Iintérieur, a I'abri de la saleté, de la ‘AATTEN'"ON ‘ go;::j;:t verrouiller ‘ | %I . 2o N

. . s (= 1= =| raccordement

poussiere et des intempéries. Ne pas d’alimentation avant la pose. | e \ do gane C
entreposer au-dessus de 38 °C (100 °F). AN '

- i | A ATTENTION | Lapose. le A
Informations générales sur la dépannage et le ! _ I
sécurité remplacement de piéces doivent étre szem| (PO g o g Actomen

B effectués exclusivement par du Longueur manchon S
‘ A AVERTISSEMENT | Les Poses, réglages, personnel qualifié.

modifications,
entretiens et réparations incorrects
peuvent provoquer des dégats matériels,
des blessures ou la mort.

1. Lire et respecter toutes les instructions
et marques de mise en garde.

REMARQUE : Garder le registre et
I"actionneur propres, secs et a I'abri de

la saleté, de la poussiere de mortier,

de la poussiére de platre, des matiéres
ignifuges, des revétements muraux et des
pulvérisations de peinture avant et apres
la pose.

Figure 2 — Dégagements requis
(vue de dessus du registre)

2. Préparer |'ouverture.

a. Encadrer I'ouverture comme sur la
Figure 3, page 2.
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Instructions d’utilisation de Dayton

3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 et 3HGN1

Registres coupe-feu/fumée
ronds motorisés de Dayton’

Pose (suite)

=

o

Bati de
registre

| T
T NE PAS PLACER LA BRIDE
DE RETENUE DANS CETTE GORGE POUR

LES POSES SUR METAL OU SUR BOIS

Figure 3 — Ouvertures murales

b. Fixer les plaques de parement de
platre tous les 30,5 cm (12 po) sur tous
les montants et lisses qui entourent
I'ouverture. Voir la Figure 4.

61,0 cm #1 13 61,0cm 1 Lisse de plafond

maximum mayimum
(montants (montants
[ | métal) métal)

30,5 cm —‘

f

- 61,0cm —f
maximum

! T IMEAR
2vis atete [
1 bombée [ 1TIE] o

‘T agom [T
masmom

(montants

Lisse de plancher (montants
‘ ‘ métal)

Figure 4 — Fixation du parement

REMARQUE : Tous les assemblages et

la visserie doivent étre conformes aux
exigences pour le type de mur considéré
(voir le répertoire de résistance au feu UL)
et a la réglementation locale.

3. Introduire le manchon de registre
dans I'ouverture jusqu’a la
profondeur qui convient. Voir la
profondeur recommandée a la
Figure 2.

REMARQUE : La profondeur d'insertion

maximale ou minimale recommandée

peut étre dépassée a condition que

I’axe médian du clapet de registre reste

dans le plan du mur/plancher.

Ne pas enfoncer de
A DANGER vis dans le bati du
registre, sauf pour le raccordement de

gaine a moins de 51 mm (2 po) de
I'extrémité du bati.

REMARQUE : Tous les registres sont
fournis avec un manchon préassemblé
et peuvent étre posés sans nécessiter de
manchons supplémentaires.

REMARQUE : Le manchon peut dépasser
d'un maximum de 40,6 cm (16 po)
au-dela du mur/plancher du c6té de
I'actionneur et d’un maximum de

15,2 cm (6 po) du c6té opposé.
REMARQUE : Les installations qui ne
sont pas de niveau peuvent présenter
des fuites excessives ou nécessiter

des couples dépassant la capacité du
registre/actionneur.

REMARQUE : Pour fonctionner
correctement, |'axe de clapet du registre
doit étre a moins de 30° de |'horizontale.
Voir la Figure 5.

|
|
I
—

Normal 30° de I'horizontale
Figure 5 — Orientation du clapet

REMARQUE : Prévoir un acces approprié
pour le contréle et I'entretien du
registre. S'il n'est pas possible de réaliser
un accés de taille suffisante, prévoir la
pose d'une section de gaine amovible.

4. Fixer le manchon de registre a
I’ouverture du mur/plancher a I'aide
de la bride de retenue fournie.

{— Ecrou

Bride de
retenue

Vis de serrage
Figure 6 — Bride de retenue

a. Utiliser la visserie fournie pour
assembler les deux (2) demi-brides
de retenue I'une a l'autre sur le
cOté opposé de la vis de serrage.
Voir la Figure 6.

00

b. Enfiler la bride de retenue sur
le registre, avec la vis de serrage
placée vers I'extérieur du mur ou
du plancher. La bride de retenue est
destinée a étre posée contre le mur/
plancher pour maintenir le registre
dans I'ouverture.

REMARQUE : Ne pas placer la bride
de retenue dans la gorge du bati de
registre.

c¢. Vérifier la position du registre et
I'orientation du clapet, puis serrer
la vis de la bride de retenue. La
bride de retenue doit chevaucher
I'ouverture du mur/plancher sur un
minimum de 2,5 cm (1 po).

d. Fixer la bride de retenue aux
quatre (4) coins et a moins de
1,9 cm (3/4 po) du centre sur le mur/
plancher avec des vis adaptées
(vis a téle n°8 minimum).

5. Raccorder la gaine au manchon du
registre a I'aide d'un raccord qui
convient. Pour les gaines de diamétre
de 55,9 cm (22 po) et moins, utiliser
trois (3) vis a téle n°8. Pour les gaines
de diamétre supérieur a 55,9 cm
(22 po), utiliser cing (5) vis a tole n°8.

REMARQUE : Tous les raccords doivent
comporter un mastic d’étanchéité,
I'adhésif d'étanchéité PA2084T
fabriqué par Precision DP1010 ou le
mastic a I'eau de Design Polymetrics,
conformément aux recommandations
SMACNA.

6. Effectuer les raccordements électriques
et/ou pneumatiques du registre.

‘ A ATTENTION ‘ Confier les travaux

de branchement
électrique a un électricien qualifié.

Lors des
‘ A\ AVERTISSEMENT raccordements de
cablage et de tuyauterie des actionneurs
de registre, respecter tous les codes,
décrets et réglementations en vigueur.

2-Fr



Instructions d’utilisation de Dayton

Modeéles 3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 et 3HGN1

Entretien

1. Garder le registre sec et propre. Si un
nettoyage est nécessaire, utiliser un
détergent doux.

2. Si un graissage des piéces est souhaité
(paliers d’axe, paliers d'arbre de renvoi
et joints latéraux), ne pas utiliser de
lubrifiant a base d’huile susceptible
d'attirer les contaminants (poussiére).

3. L'actionneur de registre doit étre
entretenu, activé et testé en conformité
avec:

a. Les versions courantes de NFPA 90A,
92A, 92B, 105, UL864, AMCA 503-03
et codes locaux.

b. Conseils du fabricant.

REMARQUE : Voir Dépannage.

REMARQUE : Aucune piece de rechange
disponible.

Notes

3-Fr
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Instructions d’utilisation de Dayton 3HGK6 a 3HGK9, 3HGL1 a 3HGL9 et 3HGN1

Registres coupe-feu/fumée
ronds motorisés de Dayton’

Dépannage
Symptome Cause(s) possible(s) Action corrective
1. Le bati est déformé et le clapet 1. Remettre le bati d’équerre et de niveau
coince sur les joints latéraux
2. Tringle d'actionneur desserrée 2. Fermer le registre, couper I'alimentation,

. , ajuster et serrer la tringle
Le registre ne s'ouvre et/ou ) 9

ferme pas complétement 3. Moteur défectueux 3. Remplacer
4. Vis dans le mécanisme du registre 4. Trouver les vis et les décaler vers |'extérieur
5. Corps étrangers sur le registre 5. Nettoyer avec un solvant sans huile (voir
Entretien)
1. Pas d'alimentation électrique de 1. Fournir une alimentation électrique

Le registre ne fonctionne pas i
I"actionneur

GARANTIE LIMITEE

GARANTIE LIMITEE DE UN AN DE DAYTON. LES MODELES REGISTRES COUPE-FEUIFUMEE RONDS MOTORISES DE DAYTON®, COUVERTS DANS CE
MANUEL SONT GARANTIS A L'UTILISATEUR D’ORIGINE PAR DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON), CONTRE TOUT DEFAUT DE FABRICATION OU DE
MATERIAUX, LORS D’UNE UTILISATION NORMALE, ET CELA PENDANT UN AN APRES LA DATE D’ACHAT. TOUTE PIECE, DONT LES MATERIAUX OU LA
MAIN D’OUVRE SERONT JUGES DEFECTUEUX, ET QUI SERA RENVOYEE PORT PAYE, A UN CENTRE DE REPARATION AUTORISE PAR DAYTON, SERA,

A TITRE DE SOLUTION EXCLUSIVE, SOIT REPAREE, SOIT REMPLACEE PAR DAYTON. POUR LE PROCEDE DE RECLAMATION SOUS GARANTIE LIMITE,
REPORTEZ-VOUS A LA CLAUSE DE « DISPOSITION PROMPTE » CI-DESSOUS. CETTE GARANTIE LIMITEE DONNE AUX ACHETEURS DES DROITS LEGAUX
SPECIFIQUES QUI VARIENT DE JURIDICTION A JURIDICTION.

LIMITES DE RESPONSABILITE. LA RESPONSABILITE DE DAYTON, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU
FORTUITS EST EXPRESSEMENT DENIEE. DANS TOUS LES CAS LA RESPONSABILITE DE DAYTON EST LIMITEE ET NE DEPASSERA PAS LA VALEUR DU PRIX
D’ACHAT PAYE.

DESISTEMENT DE GARANTIE. DE DILIGENTS EFFORTS SONT FAITS POUR FOURNIR AVEC PRECISION LES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS

DES PRODUITS DECRITS DANS CETTE BROCHURE ; CEPENDANT, DE TELLES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS SONT POUR LA SEULE RAISON
D’IDENTIFICATION, ET N’EXPRIMENT NI N’IMPLIQUENT QUE LES PRODUITS SONT COMMERCIALISABLES, OU ADAPTABLES A UN BESOIN PARTICULIER,

NI QUE CES PRODUITS SONT NECESSAIREMENT CONFORMES AUX ILLUSTRATIONS OU DESCRIPTIONS. SAUF POUR CE QUI SUIT, AUCUNE GARANTIE OU
AFFIRMATION DE FAIT, ENONCEE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CE QUI EST ENONCE DANS LA « GARANTIE LIMITEE » CI-DESSUS N’EST FAITE OU AUTORISEE
PAR DAYTON.

Désistement sur les conseils techniques et les recommandations. Peu importe les pratiques ou négociations antérieures ou les usages
commerciaux, les ventes n’incluent pas I'offre de conseils techniques ou d’assistance ou encore de conception de systéme. Dayton n’a aucune
obligation ou responsabilité quant aux recommandations non autorisées, aux opinions et aux suggestions relatives au choix, a l'installation ou a
l'utilisation des produits.

Conformité du produit. De nombreuses juridictions ont des codes et réglements qui gouvernent les ventes, constructions, installations et/ou
utilisations de produits pour certains usages qui peuvent varier par rapport a ceux d’une zone voisine. Bien que Dayton essaie de s’assurer que ses
produits s’accordent avec ces codes, Dayton ne peut garantir cet accord, et ne peut étre jugée responsable pour la facon dont le produit est installé
ou utilisé. Avant I'achat et I'usage d’un produit, revoir les applications de ce produit, ainsi que tous les codes et réglements nationaux et locaux
applicables, et s’assurer que le produit, son installation et son usage sont en accord avec eux.

Certains aspects de désistement ne sont pas applicables aux produits pour consommateur,; ex : (a) certaines juridictions ne permettent pas

I"exclusion ou la limitation des dommages indirects ou fortuits et donc la limitation ou exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer dans le cas présent;
(b) également, certaines juridictions n’autorisent pas de limitations de durée de la garantie implicite, en conséquence, la limitation ci-dessus

peut ne pas s’appliquer dans le cas présent ; et (c) par force de loi, pendant la période de cette Garantie Limitée, toutes garanties impliquées de
commerciabilité ou d’adaptabilité a un besoin particulier applicables aux produits de consommateurs achetés par des consommateurs, peuvent ne pas
étre exclues ni autrement désistées.

Disposition prompte. Un effort de bonne foi sera fait pour corriger ou ajuster rapidement tout produit prouvé défectueux pendant la période
de la garantie limitée. Pour tout produit considéré défectueux pendant la période de garantie limitée, contacter tout d’abord le concessionnaire
ou I'appareil a été acheté. Le concessionnaire doit donner des instructions supplémentaires. S'il est impossible de résoudre le probléme de facon
satisfaisante, écrire a Dayton a I’adresse ci-dessous, en indiquant le nom et I’adresse du concessionnaire, la date et le numéro de la facture du
concessionnaire, et en décrivant la nature du défaut. Le titre et le risque de perte passent a I'acheteur au moment de la livraison par le transporteur.
Si le produit a été endommagé pendant le transport, une réclamation doit étre faite auprés du transporteur.

Fabriqué pour Dayton Electric Mfg. Co., 5959 W. Howard St., Niles, lllinois 60714-4014 Etats-Unis

Fabriqué pour Dayton Electric Mfg. Co. ®
Niles, Illinois 60714 Etats-Unis Dayton




