Installation Guide

LEDL109 | A-1025421

. . LED/DR/DAL/LW
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. ' LED/DR/DAL/HW

Current LED Tube with LED/DR/D2L/HW

remote LumenChoice™ Driver

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully. RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
« Disconnect power before installation or

Save these instructions maintenance. Contact a qualified electrician for
These instructions do not purport to cover all details or variations in installation.
components nor to provide for every possible contingency to be met with o LED Retrofit Kit installation requires knowledge
respect to installation, operation or maintenance. Should further information . . . g
be desired or should particular problems arise which are not covered of luminaires ele;ctrlcal S,yStems' If not quall.fl.ed’
sufficiently for the purchaser’s purpose, the matter should be referred to do not attempt installation. Contact a qualified
Current. Current does not claim liability for any installation not performed electrician.

according to this guide or not by a qualified electrician. « Install this kit onIy in the luminaires that have the

construction features and dimensions shown in
the photographs and/or drawings.
« To prevent wiring damage or abrasion, do not
expose wiring to edges of sheet metal or other
« Installation to be performed by trained or qualified personnel. Ensure hp bi tg 9
this manual is provided to the installers and users. sharp opjects. . o .
+ Use this product only in the manner intended by the manufacturer. If « Installers should not disconnect existing wires
there are any questions or concerns, contact the manufacturer. from Iampholder terminals to make new

* The proc!uct |s.de5|gned for {ndoor application onl){, and shpgld not connections at Iampholder terminals. Instead
be used in environment of high temperature and high humidity.

For Your Safety

Read and observe all CAUTIONS and WARNINGS shown throughout
these instructions.

« LED tubes & LED drivers are sold separately. Do not operate LED tubes installers should cut eXiSting |amph0|der leads
without the corresponding LED driver. away from the lampholder and make new

. zhet pbrlodfuctdis not ;ﬂte”dled f?r use with Emergency exits. electrical connections to lampholder lead wires

« Suitable for dry or damp location. : :

+ Suitable for "T))//pe Ic" o?"Type non-IC" luminaires. by employlng appllcable connectors. .

« Max. 4 pcs LED tubes can be operated in a luminaire with minimum « Do not make or alter any open holes in an
socket spacing of 2.5 inches apart. enclosure of wiring or electrical components

. ?fignimlim distance between LED driver and LED tube is 0.75 inch during kit installation.

mm).

* Minimum fixture volume for 4 lamps:

» 48 inches long x 12 inches wide x 4 inches deep
» 36 inches long x 12 inches wide x 4 inches deep A CAUTION
» 24 inches long x 12 inches wide x 4 inches deep RISK OF INJURY

 Tube may fall down if not installed properly,
follow installation instructions.

Provided Components ) ]
« Wear safety glasses and proper aid during

The components have been The carton consists of: installation and maintenance.

properly packed to avoid e LED Tube

damage during transit. Inspect  LED Driver RISK OF PRODUCT DAMAGE

the components to confirm there  « Installation Sheet + Do not replace conventional LFL directly with LED
is no physical damage. Do not  Label (affixed to Luminaire) tubes. LED tubes need a DC voItage to work.
install damaged components. « More than one power supply present.

GE current
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Current LED Tube with remote LumenChoice™ Driver

Installation Instructions

Installation Guide

@ Ensure that the power to the unit is turned off. Use proper Lock Out and Tag Out procedures.

r
(-
\_ ,
Secure the driver to fixture by using existing ballast
mounting holes and screws. Use self-tapping screws (not
provided) to create new mounting holes if necessary.
é )
Black (L)
AC line
White (N)
D Blue — —_—
= | Driver
ue
D |
Red
. ,
Two Tube Fixture: Connect the black (L) and white
(N) wires of driver to black and white wires of AC line,
respectively. Connect blue wires of the driver to the lamp
holders at one end. At the opposite end connect the red
wire of the driver to one lamp holder.
é )
Dimming Grey
controller
Purple
| Driver !—
\§ J

é )
\_ ,
Remove existing lamps, fixture coverplate, and ballast.
Leave wiring in place and make sure wire length is long
enough to attach to the new LED driver. Verify that the
AC supply line is provided with a ground wire connected
to the luminaire.
é )
Black (L)
AC line
White (N)
\_ ,
@ One Tube Fixture: Connect the black (L) and white
(N) wires of driver to black and white wires of AC line,
respectively. Connect the blue wire of the driver to the
lamp holder at one end. Connect the red wire of the
driver to the lamp holder at the opposite end.
( Black (1) )
AC line
White (N)
D Blue @
D . d
Driver
D d
D Red Yellow q
- ),

Four Tube Fixture: Connect the block (L) and white

(N) wires of driver to black and white wires of AC line,
respectively. Connect the blue wire of the driver to one
set of lampholders at one end. At the same end connect
the red wires to other set of lampholders. At the opposite
end, connect yellow wires to lampholders.

Dimming options (if applicable): Connect the grey and
purple wires from the driver to the dimming controller.

NOTE: Other wires not shown for clarity.
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) . . d
(6) Programming the LumenChoice™ Driver oN |- Re
Before installation, LumenChoice™ Drivers must be set to the
desired output. Adjust the switches on the side of the driver to
achieve the desired performance according to the table below.
SET SWITCH CODES EXACTLY AS SHOWN BELOW. 1 2 3 4 5
LOW WATTAGE DRIVER
DRIVER PRODUCT  SYSTEM WATTS SWITCH CODE
DESCRIPTION CODE PER LAMP 1 2 3 5 5
H ol ol ol ol
OFF OFF OFF OFF OFF
ON
15 D ol ol ol ol
OFF OFF OFF OFF
LED/DR/D2L/LW 21378 . & ON % & & &
LED/DR/D4L/LW 21379 OFF OFF OFF OFF
H ol 79 ol ol
OFF OFF OFF OFF
H el ol 78 b
OFF OFF OFF OFF
LED Lamps for use with Low Wattage Drivers
4ft 3ft 2ft
LED**T8/G/4/XYY LED**T8/G/3/XYY LED**T8/G/2/XYY
LED**T8/4/XYY LED**T8/3/XYY LED**T8/2/XYY
LED**T8/G4/XYYUS LEDT8/LC/G/3/XYY LEDT8/LC/G/2/XYY
LED**T8/G4/XYYHL LEDT8/LC/3/XYY LEDT8/LC/2/XYY
LEDT8/LC/G/4/XYY LEDT8/G/3/XYYEXT LEDT8/G/2/XYYEXT
LEDT8/LC/4/XYY LEDT5LC/G3/XYYHE LEDT5/LC/G/2/XYY
LEDT8/G/4/XYYEXT LEDT5LC/G2/XYYHE
LEDT8LC/G4/XYYUS LEDT5/G/2/XYYEXT
LEDT5LC/G4/XYYHE LED14T8/U/8YY
LED15T8/G/U6/8YY

NOTE: * used to indicate a number or letter
X used to indicate CRI
YY used to indicate color temperature
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HIGH WATTAGE DRIVER

DRIVER PRODUCT  SYSTEM WATTS SWITCH CODE
DESCRIPTION CODE PER LAMP 1 2 3 5 5
25 H ot ol ol ol
OFF OFF OFF OFF OFF
ON
23 D ol ol ol ol
OFF OFF OFF OFF
ON
LED/DR/D2L/HW 21383 21 ﬂ ﬂ a ﬂ
OFF OFF OFF OFF
ON
195 H ol "0 el o
OFF OFF OFF OFF
ON
18 H ol ol "0 ol
OFF OFF OFF OFF
2 H el ol
OFF OFF OFF
ON NOTE: 3 SWITCHES
LED/DR/DAL/HW 21392 195 a a
OFF OFF ON LED/DR/DA4L/HW
ON
18 i "0 o0
OFF OFF

LED Lamps for use with High Wattage Drivers

4ft 3ft
LED**T8/G/4/XYY LEDT5/LC/G/3/XYY
LED**T8/4/XYY
LED**T8/G4/XYYUS
LED**T8/G4/XYYHL
LEDT8/LC/G/4/XYY
LED T8/LC/4/XYY
LEDT8/G/4/XYYEXT
LEDT8LC/G4/XYYUS
LEDT5/LC/G/4/XYY
LEDT5LC/G4/XYYHE
LEDT5/G/4/XYYEXT

NOTE: * used to indicate a number or letter
X used to indicate CRI
YY used to indicate color temperature



Current LED Tube with remote LumenChoice™ Driver

Installation Guide

g

J

g

v T

g

|
AN

-

J

reattach fixture
coverplate.

Affix the label to the
fixture where it can easily
be noticed.

Maintenance/Lamp Replacement

Contact a qualified electrician for maintenance service. Order any replacement parts individually with the exact same model number.

For any questions or concerns contact the manufacturer.

Insert the energy smart®
LED tube into the
lampholder of the fixture
and rotate 90 degrees.
Repeat for remaining
tubes.

Restore power and ensure

lamps are operating
correctly.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with CAN ICES-005A.

Cet appareil est conforme a la norme canadienne NMB-005A.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,

uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the

interference at his own expense.

GE current

a Daintree company

www.gecurrent.com

© 2020 Current Lighting Solutions, LLC. All rights reserved. GE and the GE monogram are trademarks of the
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Solutions de réadaptation

Tube a DEL de Current avec pilote
LumenChoiceM¢ a distance

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire ces instructions au complet et attentivement.

Veuillez conserver ces instructions

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou les variations
des composants ni parer a toute éventualité en rapport avec l'installation,
le fonctionnement ou I'entretien. Dans le cas ou de plus amples
renseignements seraient nécessaires, ou si des difficultés particuliéres, qui
ne sont pas suffisamment couvertes pour I'acheteur, devaient se présenter,
adressez-vous a la Current. Current rejette toute responsabilité concernant
toute installation non réalisée en conformité avec ce guide ou non réalisée
par un électricien professionnel.

Pour votre sécurité

Veuillez lire et observer les MISES EN GARDE et les
AVERTISSEMENTS indiqués dans ces instructions.

« L'installation doit étre exécutée par un membre du personnel formé
par l'usine et compétent. Assurez-vous que ce manuel est fourni aux
installateurs et aux utilisateurs.

» N'utilisez ce produit que de la facon prévue par le fabricant. En cas
de questions ou de préoccupations, veuillez communiquer avec le
fabricant.

« Cette lampe tubulaire est congue pour utilisation intérieure seulement
et ne doit pas étre utilisée dans un milieu ou la température et
I'humidité sont élevées.

+ Les tubes a DEL de et les pilotes de DEL de sont vendus séparément.
Ne faites pas fonctionner des tubes a DEL de sans le pilote de DEL de
correspondant.

+ Cet appareil n'a pas été congu pour étre utilisé sur des sorties
d'urgence.

+ Convient aux endroits secs ou humides.

+ Peut étre utilisé dans des luminaires de type IC ou non IC.

» Un max. de 4 tubes a DEL peuvent étre utilisés dans un luminaire avec
espacement de douille minimum de 2,5 po.

+ La distance minimale entre le conducteur de LED et le tube LED est de
0,75 pouce (19mm).

+ Tailles de luminaire minimum pour 4 lampes:

» 48 po x 12 po x4 po
» 36 pox 12 pox4po
» 24 pox 12 pox4po

Composants fournis

Les composants ont été emballés  Le carton se compose de:
convenablement afin d'éviter les « Tube a DEL
dommages pendant le transport.  Pilote de DEL
Inspectez les composants « Fiche d'installation

pour vérifier I'absence de tout - Etiquette (apposée a Luminaire)

dommage physique. N'installez
pas de composants endommagés.

GE current

a Daintree company

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE

 Coupez l'alimentation avant l'installation ou
I'entretien. Communiquez avec un électricien
professionnel pour l'installation.

« L'installation de I'ensemble de réadaptation
d'appareil a DEL demande la connaissance des
systémes de luminaires électriques. Si vous
n'avez pas ces compétentes, ne tentez pas
d'effectuer cette installation. Communiquez
plutdt avec un électricien professionnel.

* Installez cet ensemble seulement dans les
luminaires qui présentent les caractéristiques de
construction et les dimensions telles que montrées
dans les photographies ou les dessins ci-inclus.

« Afin d'éviter d’'endommager le cablage par
abrasion ou autrement. ne I'exposez pas a des
bords de téle ou a d'autres objets tranchants.

* Les installateurs ne doivent pas déconnecter les
fils existants des bornes de douille afin de réaliser
de nouvelles connexions au niveau de ces bornes.
Les installateurs doivent plutot couper les fils
existants de la douille pour les écarter de celle-ci,
puis réaliser de nouvelles connexions aux fils de la
douille, au moyen de connecteurs appropriés.

« Ne pas ajouter de trous ni modifier les trous
existants de tout boitier de cablage ou de compo-
sants électriques lors de l'installation de la trousse.

A\ MISE EN GARDE

RISQUE DE BLESSURE

* Le tube risque de tomber s'il n'est pas installé
adéquatement; veuillez suivre les instructions
fournies pour l'installation.

« Portez des lunettes de sécurité et ayez les
accessoires appropriés pendant I'installation et
toute intervention d’entretien.

RISQUE D'ENDOMMAGER LE PRODUIT

« Ne remplacez pas un luminaire linéaire fluores-
cent (LLFI conventionnel directement par un tube
a DEL de. Le fonctionnement des tubes a DEL de
exige une tension en courant continu (c.c.).

¢ Plus d'un bloc d'alimentation présent.




Tube a DEL de Current avec pilote LumenChoiceV¢ a distance

Instructions d’installation

Guide d’installation

@ Assurez-vous que l'alimentation de I'appareil est bien coupée. Utilisez les procédures de cadenassage et d'étiquetage appropriées.

r

\§ J

Retirez les lampes, la plaque de finition de I'appareil et le
ballast existants. Laissez le cdblage en place et assurez-
vous que la longueur de fil est suffisante pour la fixation au
nouveau pilote de I'appareil @ DEL. Assurez-vous que la ligne
d‘alimentation en courant alternatif (c.a.) est munie d'un fil
de mise @ la terre connecté au luminaire.

Noir (L)

Ligne c.a.
Blanc (N)

\_ J

Fixez le pilote Lightech a I'appareil en utilisant les vis et
les trous de montage existants du ballast. Utilisez des vis
autotaraudeuses (non fournies) pour créer de nouveaux
trous de montage, si nécessaire.

&

@ Appareil a un tube: Connectez les fils noir (L) et blanc
(N) du pilote respectivement aux fils de ligne c.a. noir
et blanc. Connectez le fil bleu du pilote a la douille, a
une des extrémités de I'appareil. A I'extrémité opposée,
connectez le fil rouge du pilote a la douille de I'appareil.

4 _ Noir (1) )
Ligne ca.
Blanc (N)
D Bleu @
D : d
Pilote
D d
D Rouge Jaune a

é _ )
Noir (L)
Ligne c.a.
Blanc (N)
D Bleu —m —
5 ] Pilote
D eu |_|—|
Rouge
.- ,

Appareil a deux tubes: Connectez les fils noir (L) et blanc
(N) du pilote respectivement aux fils de ligne c.a. noir et
blanc. Connectez les fils bleus du pilote aux douilles, a

une des extrémités de I'appareil. A I'extrémité opposée,
connectez le fil rouge du pilote a I'une des douilles.

("~ )
Controleur de Gris
gradation de ~~~\ -
lintensité Mauve

T L] )

Quatre Tube Fixture: Connecter le noir (L) et blanc (N)
fils du conducteur de fils noir et blanc de la ligne AC,
respectivement. Connectez le fil bleu du conducteur a

un ensemble de douilles a une extrémité. Dans le méme
but de connecter les fils rouges a autre jeu de douilles. A
I'extrémité opposée , brancher les fils jaunes a lampolders.

6(

Option de gradateur: Connectez les fils gris et mauve
du pilote au controleur de gradation de I'intensité.

REMARQUE: Autres fils non montrés, pour plus de clarté.
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|~ Rouge

(6) Programmation du pilote LumenChoice™® ON (Activé) ol

Les pilotes LumenChoiceM® doivent étre configurés sur la sortie

souhaitée avant d'étre installés. Réglez les commutateurs sur le c6té
du pilote pour réaliser la performance souhaitée, conformément au
tableau ci-dessous. CONFIGUREZ LES CODES DE COMMUTATEURS 1 2 3 4 5
EXACTEMENT COMME INDIQUE CI DESSOUS.

DESCRIPTION DE CODE PUISSANCE DU
PILOTE A FAIBLE PRODUIT DU SYSTEME PAR
PUISSANCE PILOTE LAMPE

CODE DE COMMUTATEUR

16.5 (Désactivé)

OFF Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé

15

5
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé ﬂ
Désactivé ﬂ

LED/DR/D2L/LW 21378

1
Activé
1 s I
LED/DR/D4L/LW 21379 Désactivé Désactivé Désactivé

Activé

Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé

Activé

CO| OO0 0| w

Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé

Lampes DEL a utiliser avec les pilotes a faible puissance

4pieds 3pieds 2pieds
LED**T8/G/4/XYY LED**T8/G/3/XYY LED**T8/G/2/XYY
LED**T8/4/XYY LED**T8/3/XYY LED**T8/2/XYY
LED**T8/G4/XYYUS LEDT8/LC/G/3/XYY LEDT8/LC/G/2/XYY
LED**T8/G4/XYYHL LEDT8/LC/3/XYY LEDT8/LC/2/XYY
LEDT8/LC/G/4/XYY LEDT8/G/3/XYYEXT LEDT8/G/2/XYYEXT
LEDT8/LC/4/XYY LEDT5LC/G3/XYYHE LEDT5/LC/G/2/XYY
LEDT8/G/4/XYYEXT LEDT5LC/G2/XYYHE
LEDT8LC/G4/XYYUS LEDT5/G/2/XYYEXT
LEDT5LC/G4/XYYHE LED14T8/U/8YY

LED15T8/G/U6/8YY

REMARQUE: * utilisé pour indiquer un chiffre ou une lettre
X utilisé pour indiquer I'IRC
YY utilisé pour indiquer la température de couleur
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DESCRIPTIO\N
DE PILOTE A CODE PUISS\ANCE DU CODE DE COMMUTATEUR
PUJSSA!\ICE PRODUIT DU SYSTEME PAR
ELEVEE PILOTE LAMPE 1 2 3 5 5
25 (Désactivé) a a a a a
OFF Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé
Activé
2 o [P E IR I - I
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé
Activé
LED/DR/D2L/HW 21383 21 a % a a a
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé
Activé
H o] T 0 el semne
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé
Activé
1 H el ] 0 sl
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé
21 (Désactivé) ﬂ ﬂ ﬂ
OFF Désactivé Désactivé
Active REMARQUE:
LED/DR/D4L/HW 21392 19.5 % a a TROIS COMMUTATEURS
Désactivé Désactivé
— SUR DEL/DR/DAL/HW
Activé
1 H ™ el
Désactivé Désactivé

Lampes DEL a utiliser avec les pilotes a puissance élevée

4pieds 3pieds
LED**T8/G/4/XYY LEDT5/LC/G/3/XYY
LED**T8/4/XYY
LED**T8/G4/XYYUS
LED**T8/G4/XYYHL
LEDT8/LC/G/4/XYY
LED T8/LC/4/XYY
LEDT8/G/4/XYYEXT
LEDT8LC/G4/XYYUS
LEDT5/LC/G/4/XYY
LEDT5LC/G4/XYYHE
LEDT5/G/4/XYYEXT

REMARQUE: * utilisé pour indiquer un chiffre ou une lettre
X utilisé pour indiquer I'IRC
YY utilisé pour indiquer la température de couleur
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. a L )

Compactez les fils, et Apposez |'étiquette sur Insérez le tube a DEL Remettez 'alimentation
remettez en place la I'appareil, a un endroit de dans la douille de en circuit, et assurez-
plaque de finition de ou elle sera facilement I'appareil, et faites-le vous que les lampes
I'appareil. visible. pivoter sur 90 degrés. fonctionnent

Répétez la procédure correctement.

pour les autres tubes.

Entretien/remplacement des lampes

Communiquez avec un électricien professionnel pour le service d'entretien de cet appareil. Commandez toute piéce de rechange
individuellement en utilisant exactement le méme numéro de modele. Pour toute question ou préoccupation, communiquez avec le fabricant.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne
devrait pas causer de brouillage préjudiciable; et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage recu, y compris celui pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Cet appareil est conforme a la norme canadienne NMB-005A.

REMARQUE: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, en vertu de la partie 15 des regles de la FCC. Ces limites
visent a fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans le cas d'un équipement utilisé en milieu commercial. Cet équipement produit

et utilise une énergie de fréquence radio qui peut étre rayonnée par celui-ci, et si I'équipement n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi, il

peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. L'utilisation de cet équipement en milieu résidentiel est susceptible de causer un brouillage
préjudiciable, auquel cas I'utilisateur devra corriger le brouillage a ses frais.

www.gecurrent.com
G E curre nt © 2020 Current Lighting Solutions, LLC. Tous les droits sont réservés. GE et le monogramme GE sont des marques de commerce
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